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Kabelio transportavimas

ant bugno

Kabelis yra vertingas produktas, kuris paprastai gabenamas
ant bugny. Bugno pagrindas atrodo pakankamai storas ir
tvirtas, taciau kabelis gali sverti daugiau nei keturias tonas,

todél neatsargiai elgiantis, bignas gali bati lengvai paZeistas.

Bugnas turi apsaugoti kabelj nuo pazeidimy transportavimo
metu. Jeigu blgnas bus paZeistas, gali biti paZeistas ir kabe-
lis. Kabelio paZeidimai gali buti pastebeti tik jj sumontavus
—tokiu atveju pazeidimy likvidavimas daznai yra labai bran-
gus. Siq nurodymy tikslas - paaiskinti, kaip tinkamai naudoti
bugnus ir iSvengti bugny ir kabeliy pazeidimo.

Bendrove , Prysmian Group“ planuoja maksimaliai padidinti
bugny perdirbima ir sumazinti jy poveikj aplinkai. Musy tva-
rumo rezultaty suvestinéje yra rodiklis , Per metus perdirbty
bugny procentas (tonomis)“, todél nuolat siekiame padidinti
perdirbty mediniy bugny kiekj ir sumazinti transporto palie-
kamg anglies dvideginio pédsaka.

Bugny zymejimas,
matmenys ir mase

Transportavimui naudojamas bdgnas yra pazymetas etikete,
ID Zzyma ir jmonés logotipu. ID Zyma yra naudojama bugnui
identifikuoti, jos negalima pasalinti. Etiketéje pateikiamain-

formacija apie gaminj, taip patir bruksniniai kodai (code 128,
EAN13) ir mase (kabelio mase, kabelio ir blgno mase).

Lenteléje nurodyti bagny matmenys ir mase. Gabenant reikia
atsizvelgtij kabelio masesirilgio tolerancijas:

» montavimo kabeliai, standartinis ilgis + 3 %

» guminiai kabeliai, standartinis ilgis £ 5 %

» maitinimo kabeliai, standartinis ilgis nuo +3 % iki -2 %

Imoneés
logotipas

Etiketé

ID Zyma
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Tipas

K6 600 468 250 400 75 12 300
_-----__

K8 800 580 375 500 75 25 500
e w0 m e omm % w0

9FV 900 675 425 550 82 50 700
_-----__

1100

1200 1500

1400 2000

1600 1018 2500

2000 1190 1300 1000 3500

2400 1205 1400 1000 5000

2800 1610 1500 1300 1180 12000
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Bugny tvarkymo
nurodymai

Bugna laikykite vertikalioje padétyje

Visada laikykite ir kilnokite vertikalioje padétyje esantj bugna.
Bugnas yra sukonstruotas laikyti vertikalioje padétyje - jis
neatlaikys, jeigu kelsite jj gulsCig. Bugnui esant vertikalioje
padetyje, kabelio sluoksniai nesusipainioja ir klojant kabel;
nekelia problemy. Kol kabelio nenaudojate, laikykite jj suvy-
niotg antrités.

Ridenkite blgna tik rodykliy kryptimi

Visada ridenkite bugng tik rodyklés kryptimi. Tokiu budu kabe-
lio sluoksniai ant bugno neatsilaisvina ir neissivynioja. Taciau
tai nereiskia, kad bugng galima ridenti laisvai. Jeigu del kokiy
nors priezastiy bugna reikia ridenti, ridenkite jj ne daugiau
kaip 5 metrus rodyklés kryptimi. Jeigu bagnas bus ridena-

mas daugiau nei leistinus 5 metrus, kabelio vija gali stipriai
jsitempti ir nutraukti kabelio galg laikancig virve. Todel kabelis
gali deformuotis ir tapti netinkamu naudoti.

Keldami bugng, naudokite per centre esancig skyle pervertg
strypg ir trosus atskiriantj plétiklj. Jeigu jy nera, kelkite bugna
kuoilgesniu trosu, kad nepazeistumeéte bugno Sony. Jsiti-
kinkite, kad kabelio galas néra jspaustas tarp troso ir bugno.
Ziarékite, kad bagnas nesiliesty su kitais bignais ir i$laikyty
pusiausvyra. Isitikinkite, kad nuleidZiamas bugnas nebuty
spaudziamas. Jeigu dél pakrovimo darby bugna reikia laikyti
laikinoje padétyje, laikykite bugna ore.

3. ‘ - Kelkite biigng jo nepazeisdami

Krautuvo naudojimas

Krautuvo Sakes turi butiilgesnes uz bugno plotj, kad nebuty
nepazeistas apkalas. Ant Sakiy reikia pazymeéti skirtingus
bugny plocius, kad krautuvo masinistas galéty pasirinkti
tinkamg padetj pagal bugno dydj. Keldami bugng, krautuvo
stieba pakreipkite taip, kad bugnas likty Sakese, o jo galai ne-
liesty Zemés, Sakés turi bati pakeltos bent 15-20 cm auksciau
virs Zemes. Jeigu Sakes pakelsite per maZai, o Zemes pavirsius
nera lygus, bugnas gali vilktis Zeme ir buti paZeistas arba
nukristi nuo Sakiy. Nenuleiskite bugno, kol krautuvas visiskai
nesustos. Nestumkite bugno su keltuvu. Tarp bagny palikite
pakankamai erdves, kad Sakes jy nepazeisty.
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Atsargiai su vinimis

Jeigu reikia i$ naujo pritvirtinti lentas, ties blgno apkalos
viduriu vinis kalkite atsargiai. Tvirtindami etiketes ar kit
informacine medziaga, jsitikinkite, kad vinys ar kabeés neliesty
kabelio.
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Tvirtai uzfiksuokite bigny padetj

Del apvalios formos bugnai gali pradéti riedéti. Bugno padeétis
yra labai nestabili, nes jo centras tuscias ir visa mase persi-
kelia j Sonus. Saugojimo metu butinai naudokite kaladeles,
kad bugnai nepradéty riedeti. Dideli bagnai turi buti paspirti
trikampiais arba staciakampiais pleiStais. PleiStai turi bati
jspirti Salia bugno krasty arba per visg bugno plotj. Prie bugno
Sono pritvirtintos lentos neleidZia jam judeti j Salis Jeigu tarp
didesniy bugny yra kraunami mazesni, kiekvieng bugna reikia
jtvirtinti atskirai, kad jie nesuluzty.

UzZfiksuokite pervezamy bigny padét;

Kad bugnai nejudéty, priekinis ir galinis bugnas turi bati fik-
suoti pleistais ir transportavimo atramomis. Auksti bagnai turi
buti suristi i$ Sony ir kiek jmanoma auksciau. Pirmiau pakrau-
nami bugnai turéty remtis j priekine automobilio priekabos
sienele (atsizvelkite j aSies apkrova). Jeigu paskutinis bugnas
nesiremia j galine priekabos sienele arba jei sienelé néra pa-
kankamai tvirta, bugna reikia pritvirtinti atskirai.

Saugiai pritvirtinkite bugnus
Prie pagrindo bugnas tvirtinimas trosais ir virvémis per skyle
centre arba skersai flansu.

Nedékite bigny vieno ant kito

Nekraukite bugny vieno ant kito. Taciau jeigu néra kito
pasirinkimo, vienodo dydzio bugnus reikéty krauti tiksliai
vieng ant kito. Jeigu ant didesniy bugny kraunami mazesni,
kad buty apsaugoti flansai, tarp jy turi bati dedamos didesniy
bugny matmenis atitinkancios lentos. Tai rekomenduojama
darytinet ir tada, kai vienas ant kito kraunami vienodo dydZio
bagnai.

Saugokite, kad blignai nenukristy

Bugnai neturi bati ridenami nuo sunkvezimio. Bugnas gali buti
keliamas Sakiniu keltuvu, kaip aprasyta skyriuje , Krautuvo
naudojimas”. Jeigu naudoti gerveés arba Sakinio krautuvo néra
galimybes, sudarykite kuo geresnes salygas bugnams iSkrauti
i$ transporto priemones. Transporto priemonés platforma
arba Zzemeés pakyla padeés iSvengti sugadinimo. ISkraudami
bagnus ziarekite, kad jie nesitrankyty vienas j kita.



Bugny grazinimas

»Prysmian Group Baltics AS" (toliau vadinama: PGB) pakartoti-
nio bagny naudojimo sistema.

1. PGB priima ir kompensuoja tik tuos jmones parduodamus
bugnus, kurie identifikuojami pagal ant buagno esantj jmo-
nes logotipg arba bugno ID etikete.

2. Buagnus priimame tik iS sutartiniy klienty.

3. Kompensuojami tik K-bagny standarta atitinkantys
,Prysmian Group " bugnai. Bugnus priima ir jvertina musy
partneris jmoné ,Vida Packaging Eesti 00" (toliau: ,Vida").

4. Klientas grazina bugnga pagal sutartg pristatymo salyga.

5. Grazintojas su bugnais pateikia uzpildytg PGB grazini-
mo formg arba vaztarastj, kurj pasiraso krovinio gavejas
,Vida". Netinkamai uZpildyta forma trukdys tinkamai arba
laiku gauti kompensacijg uz grazintus bugnus.

Vaztarasciui keliami reikalavimai

« Siuntéjo vardas, pavarde arba pavadinimas, adresas,
kontaktinis asmuo, telefono numeris.

» Kompensacijos gavéjo vardas, pavarde arba pavadinimas,
adresas, kontaktinis asmuo, telefonas (jei skiriasi nuo
siuntéjo).

- Grazinamy bugny tipas ir kiekis.

10.

Nuo bugny negalima nuimti bugno ID zymy.

Grazintojas yra atsakingas uz tai, kad j priémimga buty pri-
statytas ,Prysmian Group* bugnas. Kity gamintojy bugnai
sunaikinami ir iSraSoma utilizavimo sgskaita (100 EUR/
bagnas).

,Vida" apziari grazintus bagnus, issiaiskina jy bakle ir
iSduoda priemimo akta.

PGB kompensuoja pakartotiniam naudojimui tinkamus
bugnus pagal galiojantj kainorast;.

Bugnus remontuoti gali tik ,Vida"“. Tokiu badu uztikrina-
ma, kad buty laikomasi PGB bugny kokybés ir (eksploatavi-
mo) saugos reikalavimy.

GRAZINIMO KONTAKTINIAI DUOMENYS

.Vida Packaging Eesti 00"
Keki 7, Keila

+372 5598 9385

Priimama darbo dienomis 8.00-16.00. val.

Bugny jvertinimas

Grazinty PGB K bugny atitikima standartui jvertina Vida.
Bugny pakartotinis naudojimas vertinamas pagal A-H krite-
rijus. Jeigu jvertinimo metu aptinkamas pazeidimas, bugnas
utilizuojamas. Jeigu bugnas turi iki keturiy smulkiy defekty
(C, Eiris dalies F kriterijai), blgnas naudojamas pakartotinai.
Mazos klaidos pavyzdys: sultzusios dvi lentos, triksta vienos
metalinés dalies (poverzlé/verzlé ir pan.) ir bdgnas nesvarus;
jeigu buty suldzusi dar viena lenta, jis buty utilizuojamas.

Pakartotinio naudojimo bugny verte PGB kompensuoja pagal
galiojantj kainorast;.

PGB pasilieka teise daryti pakeitimus.

. BUGNO APKALAS YRA KREIVAS: vizualus
jvertinimas, ar bugng galima pakartotinai
saugiai naudoti su jranga.

. BUGNO APKALAS PASVIRES: vizualus
jvertinimas, ar bugna galima pakartotinai
saugiai naudoti su jranga.

. Triksta lenty arba jos suliizusios: biigne
sulauzytos daugiau nei trys lentos.

. Bugnas sutranijes: vizualus jvertinimas arba
jvertinimas naudojant pagalbine priemone
(pvz., peilj)

. Bugno metalinés dalys yra pazeistos arba jy
néra.

Bilgnas yra nesvarus: alyva, mazutas,
cementas arba purvas ir jo negalima iSvalyti.

. Bugno centre yra Siuksliy.

. Bugnas supeléjes.

prysmiangroup.lt/bugnai



C Traksta lenty arba jos yra sultzusios. D Bugno yrasuduléjes.

prysmiangroup.lt/bugnai 7



G Bugno centre yra Siuksliy.

+PRYSMIAN GROUP BALTICS AS"
Paldiski maantee 31, 76606 Keila, Estonia
+372 6747466
info.keila@prysmiangroup.com
baltics.prysmiangroup.com

Sekite mus

f o @

F Bignas supelijes.



