Kaabli valikul lahtu maarustest ja kvaliteedist! Vaatalisa:prysmiangroup.celcpr

*Skeem on tldine ja informatiivne ning vaib erineda tegelikest nduetest!
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888 Hoone kdrgusega lile 28 meetri Cca-s1d1a2
000 / \ Paigalduskaabel
000 XPJ XPJ-HF C-PRO Vasksoontega paigalduskaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimustes, kuid mitte
pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Valispaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit
otsese paikesekiirguse eest.
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N 1kV Cu joukaabel
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XMK XPK-HF C-PRO ‘ Uhesooneline vasest jdukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimustes ning
pinnasesse. Samuti sobib paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete Ghendustesse.
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Kdrgendatud riskiga hooned:
« Hoone Uksikud ruumid tle 100 voi kogu hoone (le 200 kasutajale XPK XPK-HF C-PRO
« Oppeasutuse hooned véi {ile 10 kasutajaga lasteaed/lastehoid
« Haiglad, hoolekande ja majutushooned tile 10 voodikoha

« Tunnelid ja galeriid inimestele pikkusega (le 100m MCMK-HE
MEMK C-PRO
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MCCMK-HF
@ MCCMK C-PRO
o :
Automaatne tulekustutsststeem kogu hoones AXMK-HF

1kV Cu joukaabel

Vasksoontega joukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimuste. Samuti sobib
paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete ihendustesse.
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1kV Cu joukaabel

Vasksoontega joukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimustes ning pinnasesse.
Samuti sobib paigaldamiseks ehitustarinditesse, naiteks otse betooni.
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1kV Cu jdukaabel EMU

Vasksoontega hairekindel joukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimustes ning
pinnasesse kohtades, kus vajatakse elektromagnetilist Ghilduvust.

1kV Al joukaabel

Uhesooneline alumiiniumist jdukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimustes ning
pinnasesse. Samuti sobib paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete ihendustesse.
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AXMK
—() C-PRO

888 » Hooned ehitusaluse pinnaga tile 60m?
000 jakdrgusega kuni 28m
M » Toostushooned

« Parkimismajad, parklad ja garaazid AMCMK AXCMK-HF
» Tunnelid autodele C-PRO
@ AXCCMK-HF
C-PRO

1kV Al joukaabel

Alumiiniumsoontega joukaabel. Sooned on keerutatud ja tihendatud, 16mm2 sooned vdivad olla
ka Ghetraadilised. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimustes, sobib ideaalselt pinnasesse
paigaldamiseks. Samuti sobib paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete tihendustesse.

AXPK-PLUS

1kV Al joukaabel

Alumiiniumsoontega joukaabel. Sooned on keerutatud ja tihendatud. Kohtkindlaks paigalduseks
sise- ja valitingimustes ning pinnasesse.

1kV Al joukaabel EMU

Alumiiniumsoontega hairekindel joukaabel. Sooned on keerutatud ja tihendatud. Kohtkindlaks
paigalduseks sise- ja valitingimustes ning pinnasesse kohtades, kus vajatakse elektro-
magnetilist Ghilduvust.
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@ _@ ) KLMA-HF Signaalkaabel
NS . KLMA C-PRO Tinatatud vasksoontega signaalkaabel. Kaablil on iildine varje. Kohtkindlaks paigalduseks
R Automaatne tulekustutssisteem kogu hoones sisetingimustes, ehitiste automaatika, signalisatsiooni ja turvasiisteemide edastuseks.
Antennikaabel
TELLU 13 TELLU-HF Vasksoonega 75 Q antennikabel. Valine juhe on fooliumiga vaskpunutis. Kohtkindlaks
C-PRO 13 paigalduseks sisetingimustes. Kaabel sobib kasutamiseks digitaal raadio ja televisiooni
Ehitised, millele Gldjuhul ei nduta ehitusluba. Ghenduseks, samuti interneti ja multimeedia vorkudesse.
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@l Ehitusaluse pinnaga kuni 60m?ja kdrgusega kuni 5m | ucaoocs UC400 CE Andmesidekaabel
—@ ?| U/UTPPVC U/UTP CCA Varjestamata keerupaaridega andmesidekaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sisetingimustes
pinnapealselt voi stvistatult.
Vastavalt ehitise (ildisele ndudele UC400 C6 Am_lmesmekaabel ) ) . : o
U/FTP CCA Varjestatud keerupaaridega andmesidekaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sisetingimustes
EVAKUATSIOONITEE pinnapealselt vai stivistatult.
. . . ' Optiline kaabel
_’# K'e.]abel kaltstuq tul‘ekahju mojude eest UCFIBRE Eca UCFIBRE Cca d  Universaalne optiline kaabel kasutmiseks kanalites ja redelitel sisetingimustes ning liihikestel
vahemalt 10 minutit pikkustel valispaigaldistes.
e >

—
. v

Prysmian Linking
Group the Future




